
 제품 정보

SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, 다중 씰링 인서트, 사용하지 않는 연결 지점을 보호하여 습기가 하우징 내부로 스며 못하게 방지

조립 시간

최적 변형 방지

장점
하우징으로 스며들어가는 습기 방지

응용 범위
These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands

준비
미사용 접속 포인트의 보호

주의
조립이 전문적이고 적합하게 되었을 때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

전달된 색상: 흑색

재료: CR

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 Article designation / size PL_DYN_DURCHMESSER 높이 (mm) 피스 / PU
SKINTOP® DV-M

54113000 DV-M 12 7.2 7.0 500
54113010 DV-M 16 10.0 8.0 500
54113020 DV-M 20 13.2 8.4 250
54113030 DV-M 25 17.2 9.5 250
54113040 DV-M 32 21.2 12.0 250
54113050 DV-M 40 28.2 14.5 100
54113060 DV-M 50 35.8 18.0 100
54113070 DV-M 63 45.6 20.0 50
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