
 제품 정보

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, 황동 케이블 글랜드, 저온에서 정전기 방지 및 충격 방지, 화학 공업용 360° 스크린 접촉

정보
NEW: Now also available in size M20x1.5

오일 및 가스

화학적 저항성 우수

기계적 저항성

최적 변형 방지

신뢰도

다양한 승인 인증

장점
다른 어떤 시스템보다 더 빠르고 덜 복잡한 조립
저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
간단한 케이블 조절
간편한 해체
정전기 방지, 안전 및 저온 충격 저항성

응용 범위
구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
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화학 및 석유 화학 산업
플랜트 엔지니어링
장비 그룹 II / 범주 2G+1D
강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호

제품 구성
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
보다 작은 케이블 클램핑 범위를 포함하기 위한 EMC 접지 슬리브를 가진 SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX 디자인

SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX 는 IECex 인증 없음

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의: 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

인증: CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X

재료: SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

바디: 니켈 도금 청동
인서트: 특별한 폴리아미드
EMV-Brush: 청동
씰링: 특별한 엘라스토머
O-링: 특별한 엘라스토머
SKINDICHT® SHVE-M ATEX

바디: 니켈 도금 청동
접지 슬리브: 청동
씰링: 특별한 엘라스토머
O-링: 특별한 엘라스토머

시험: DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31

보호 평가: IP 68 - 10 bar

온도 범위: SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

-30°C에서 +90°C
SKINDICHT® SHVE-M ATEX

-20°C에서 +80°C

비고
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SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 Article designation / size 외부 Ø (mm), from - to 편조(mm) 이상의 최소 Ø
,

SW (mm) Thread length D mm 피스 / PU

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

52110029 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 3 24 8 10
52110023 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
52110024 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
52110025 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
52110026 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
52110027 M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
52110028 M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
SKINDICHT® SHVE-M ATEX

52107102 M 20 x 1,5 6.9 - 8.9 5 22 6 10
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