
 제품 정보

ETHERLINE® Cat.5e

Ethernet cable Category 5e, Class D for fixed installation - verified up to 100 MHz

산업용 이더넷 케이블 Cat.5e 고정 설치용
할로겐 프리 또는 PUR (AWM 승인) 외피재, 디자인 2 또는 4 x2xAWG24/1

정보
산업 이더넷 케이블
Cat.5e

Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

할로겐프리

기계적 저항성

간섭 신호

장점
센서/액츄에이터레벨 부터 인터넷으로의 매끄러운 통신
차폐층으로 노이즈 방지
건조하거나 습한 실내에서 사용가능
혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 용으로 사용될 수 있음.
PUR 자켓의 케이블: 1000 V UL 인증, 전원 케이블 옆 설치

응용 범위
2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
4페어: 산업용 이더넷 10/100/1000Mbit/s
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ETHERLINE® Cat.5e

EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
산업 용도
고정 설치

제품 특성
고 품질, 이중 차폐막은 높은 전자자기장 간섭 분야에서 송신 신뢰성을 보장한다
PUR 외피는 미네랄 오일과 마모에 대한 저량력이 매우 높습니다
할로겐프리 외피

인증
PUR 버전: UL AWM 형식 21576
난연성 IEC 60332-1-2
IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리
(할로겐 산 가스 양)
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 가스의 부식성
PUR cables: halogenfree acc. to VDE 0472-815

제품 구성
솔리드 도체
폼 스킨으로 만든 심선 절연
2 또는 4-쌍 버젼
SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 도금 동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
외피, PUR 또는 LSZH 재질의
색상: 워터 블루 (RAL 5021와 유사함)

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압: (전력용이 아닙니다) 125 V

최소 곡률 반경: 고정 설치 : 7.5 x 외경
고정 설치: 8 x 외경(4쌍 케이블)

시험 전압: 코어/코어간: 1000 V
코어/차폐간: 500 V

특성 임피던스.: 공칭 100 Ω IEC 61156-5

온도 범위: 고정 설치:
-30°C에서 +80°C
설치 시: -5°C ~ +50°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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Article number 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어
수

절연 외경 (mm) 외부 직경 mm 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

2170280 ETHERLINE® H CAT.5e 2 x 2 x AWG24/1 1 5.6 22 45

PUR 외피, 할로겐프리
2170281 ETHERLINE® P CAT.5e 2 x 2 x AWG24/1 1 5.8 22 45

2170296 ETHERLINE® H CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 1 6.1 32 54

2170298 ETHERLINE® H-H
CAT.5e

4 x 2 x AWG24/1 1 6.1 / 8.1 32 80

PUR 외피, 할로겐프리
2170297 ETHERLINE® P CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 1 6.1 32 62
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