
 제품 정보

ETHERLINE® HEAT 6722

산업용 이더넷 케이블 할로겐 프리 PUR 외피, ISO 6722 Cat.5e~Cat.7의 요구 사항에 따라 설계된 ECE-R 118.01 테스트,

정보
ISO 6722에 적합한 설계(디자인)
ECE-R 118.01에 따른 테스트
PROFINET 어플리케이션용

식음료

기계 및 플랜트 엔지니어링

옥외용에 적합

화학적 저항성 우수

할로겐프리

간섭 신호

자외선 저항

장점
쉬운 탈피성 및 간편한 해체
확장된 온도 범위
오일, 원유, 산과 알칼리에 대한 양호한 저항성
마모 및 절단 저항성, 할로겐프리, 오일 저항성
화재 시 화염 전파와 연기 가스의 밀도 및 독성 감소
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응용 범위
구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)
버스 내부의 고정식, 유연성 및 보호된 설치
카메라 시스템, 승객용 인포테인먼트, 발권 시스템에 연결하기에 적합
4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 10Gbit/s

제품 특성
Good chemical resistance please see Appendix T1
ISO 6722-1 에 따른 난연성
ISO 6722-1에 근거한 온도 등급 B

인증
DIN/ISO 6722
IEC 61156-6에 따른 전기적 요구 기준
ECE-R 118.01에 따른 테스트
LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2

제품 구성
연선 주석 도금 7선식 도체
폴리올레핀 재질의 심선 절연
EIA/TIA 568A, B와 일치하는 컬러코드화 된 것
Cat.5e: SF/UTP - 전체 차폐된 구조로 동선 편조와 호일 적용
Cat.6A/Cat.7: S/FTP - 전체 차폐된 구조로 동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
외피: PUR 화합물, 할로겐프리
외피 색상:
Cat.5e 녹색 (RAL 6018)
Cat.6A 황색 (RAL 1003)
Cat.7 청색 (RAL 5021)

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압: (전력용이 아닙니다) 125 V

최소 곡률 반경: 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 10 x 외경

특성 임피던스.: 공칭 100 Ω IEC 61156-6

온도 범위: Fixed installation: -40 °C to +105 °CFlexing: -30 °C to +105 °C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.

상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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Article number 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어
수

절연 외경 (mm) 외부 직경 mm 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

2170850 ETHERLINE® Cat. 5e
FL9YBC11Y 4x2x0,22sn

4x2xAWG24/7 1.2 7.7 38 72

2170581 ETHERLINE® Cat. 6A
FL09YBC11Y
4x2x0,22sn

4x2xAWG24/7 1.3 8.1 38 77

2170582 ETHERLINE® Cat. 7
FL09YBC11Y
4x2x0,22sn

4x2xAWG24/7 1.3 8.1 38 77
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