
 제품 정보

UNITRONIC® BUS PB 105 plus

최대 +105°C까지의 온도에서 사용 가능한 PROFIBUS 케이블, 단시간 동안 +120°C 가능

PROFIBUS-DP, -FMS 그리고 FIP용 버스 케이블, 내열에 대한 추가적인 보호장비가 필요없음. 온도범위 -40°C bis +105°C
(단기간 : 에서 +120°C)

Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

열-저항성

내온도성

장점
고온에 대한 추가적인 케이블 보호는 필요 없음
고온 저항성

응용 범위
기어 단위 및 피치 시스템 간의 빈공간 축에 설치
고온 지역에서 고정 설치용 또는 일시적인 구부림 용도로 적합

제품 특성
영구 적인 하중의 경우 최대 105°C, 임시 하중의 경우 120°C

인증
DIN 19245와 EN 50170에 따름. 예) SIEMENS SIMATIC NET 또한 FIP (공장 기기 프로토콜)에도 적합

제품 구성
7-가닥, 전기용 연동 연선 도체
심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
외피: TPE, 자주색(RAL 4001)
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 제품 정보

UNITRONIC® BUS PB 105 plus

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량: (800 Hz): max. 30 nF/km

최대 사용 전압: (전력용 아님) 250 V

최소 곡률 반경: 고정 설치용 : 45 mm (1회)
일시적인 구부림 : 65 mm

시험 전압: 코어/코어간: 1500 V
Core/screen: 1500 V eff.

특성 임피던스.: (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

온도 범위: 고정 설치: -40°C to +105°C
단-기간: 최대 +120 °C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 제품 명칭 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체
직경 (mm)

외경 (mm) 구리 지수 (kg/km)

2170635 UNITRONIC® BUS PB 105 plus 1x2x0,64 8 30.1
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