
 제품 정보

UNITRONIC® SENSOR SH M12

M12 plug/socket on free conductor end, shielded

센서 / 액츄에이터 코드 세트 , M12 , PUR 할로겐 프리 , 3-, 4- , 5- 핀 . 버전 직선 각도 M12 플러그 및 소켓 , A- 코딩 IP65 / IP67 /
IP68 , 차폐

정보
다른 유형www.lappgroup.com/assemblyfinder이용 가능

Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

공간 요구 사항

케이블 체인

간섭 신호

방수

장점
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
Space-saving due to compact dimensions.
빠르고 쉬운 오류 추적
집적적인 진동 보호 (기계식 잠금에서)
금 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 가능

응용 범위
증가 된 기계적 스트레스와 가혹한 운전 조건
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 제품 정보

UNITRONIC® SENSOR SH M12

제품 특성
UV-저항성
오일 및 화학 물질에 대한 우수한 내성
차폐물은 널링에 걸쳐 수행됨
드래그 체인에 적합
태그 캐리어 포함

인증
DIN VDE 0472에 따른 할로겐 프리
UL 파일 번호: E249137
난연성 : UL 1581 FT-2

제품 구성
도체 단면적: 0,34 mm²

Colour-code: 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gy (5)
외부시스 : PUR, 흑색
차폐 버전

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class: 센서 - 액추에이터 패치 코드

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 6.0 Class 설명: 조립된 센서 액추에이터 케이블

재료: 접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 그립
바디 : TPU, 난연성, 자기 소화

최소 곡률 반경: 고정 설치: 5 x 외경
굽힘: 10 x 외경

보호 평가: IP65/IP67

주변 온도 (작업): Plug/socket -25°C to +90°C
케이블, 고정용 설치
-25°C ~ +80°C
케이블, 구동용 설치
-5°C ~ +80°C

코딩: A-Standard

정격 전류 (A): 4 A

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
UL-Zertifizierungen sind dem Datenblatt zu entnehmen
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품번 제품 명칭 핀 번호/수치 길이 (m) Design LED 정격 전압 (V) PU

22260453 AB-C3-M12MS-
2,0PUR-SH

3 2 직선 no 250 1

22260454 AB-C3-M12MS-
5,0PUR-SH

3 5 직선 no 250 1

22260455 AB-C3-M12MS-10,0P
UR-SH

3 10 직선 no 250 1

소켓
22260450 AB-C3- 2,0PUR-

M12FS-SH
3 2 직선 no 250 1

22260451 AB-C3- 5,0PUR-
M12FS-SH

3 5 직선 no 250 1

22262086 AB-C3- 6,0PUR-
M12FS-SH

3 6 직선 no 250 1

22262077 AB-C3- 7,0PUR-
M12FS-SH

3 7 직선 no 250 1

22260452 AB-C3-10,0PUR-
M12FS-SH

3 10 직선 no 250 1

22260071 AB-C3- 2,0PUR-
M12FA-SH

3 2 각진 no 250 1

22260072 AB-C3- 5,0PUR-
M12FA-SH

3 5 각진 no 250 1

22260073 AB-C3-10,0PUR-
M12FA-SH

3 10 각진 no 250 1

22261099 AB-C4-M12MS-
0,5PUR-SH

4 0.5 직선 no 250 1

22260375 AB-C4-M12MS-
1,5PUR-SH

4 1.5 직선 no 250 1

22260459 AB-C4-M12MS-
2,0PUR-SH

4 2 직선 no 250 1

22260460 AB-C4-M12MS-
5,0PUR-SH

4 5 직선 no 250 1

22260461 AB-C4-M12MS-10,0P
UR-SH

4 10 직선 no 250 1

22261067 AB-C4-M12MS-20,0P
UR-SH

4 20 직선 no 250 1

22260369 AB-C4-M12MS-25,0P
UR-SH

4 25 직선 no 250 1

22262125 AB-C4-M12MA-2,0P 4 2 각진 no 250 1
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UR-SH
소켓
22260456 AB-C4- 2,0PUR-

M12FS-SH
4 2 직선 no 250 1

22262126 AB-C4- 3,0PUR-
M12FS-SH

4 3 직선 no 250 1

22260457 AB-C4- 5,0PUR-
M12FS-SH

4 5 직선 no 250 1

22260458 AB-C4-10,0PUR-
M12FS-SH

4 10 직선 no 250 1

22261100 AB-C4-15,0PUR-
M12FS-SH

4 15 직선 no 250 1

22260823 AB-C4-20,0PUR-
M12FS-SH

4 20 직선 no 250 1

22261061 AB-C4-25,0PUR-
M12FS-SH

4 25 직선 no 250 1

22260160 AB-C4-30,0PUR-
M12FS-SH

4 30 직선 no 250 1

22260074 AB-C4- 2,0PUR-
M12FA-SH

4 2 각진 no 250 1

22260855 - 4 3 각진 no 250 -
22260675 AB-C4- 5,0PUR-

M12FA-SH
4 5 각진 no 250 1

22260680 AB-C4-10,0PUR-
M12FA-SH

4 10 각진 no 250 1

22260374 AB-C4-20,0PUR-
M12FA-SH

4 20 각진 no 250 1

22262170 AB-C4-30,0PUR-
M12FA-SH

4 30 각진 no 250 1

22262171 AB-C4-50,0PUR-
M12FA-SH

4 50 각진 no 250 1

22260465 AB-C5-M12MS-
2,0PUR-SH

5 2 직선 no 60 1

22260441 AB-C5-M12MS-
3,0PUR-SH

5 3 직선 no 60 1

22260466 AB-C5-M12MS-
5,0PUR-SH

5 5 직선 no 60 1

22260467 AB-C5-M12MS-10,0P
UR-SH

5 10 직선 no 60 1
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22261064 AB-C5-M12MS-25,0P
UR-SH

5 25 직선 no 60 1

22261004 AB-C5-M12MA-2,0P
UR-SH

5 2 각진 no 60 1

소켓
22260462 AB-C5- 2,0PUR-

M12FS-SH
5 2 직선 no 60 1

22262136 AB-C5- 3,0PUR-
M12FS-SH

5 3 직선 no 60 1

22260463 AB-C5- 5,0PUR-
M12FS-SH

5 5 직선 no 60 1

22260464 AB-C5-10,0PUR-
M12FS-SH

5 10 직선 no 60 1

22261057 AB-C5-20,0PUR-
M12FS-SH

5 20 직선 no 60 1

22260946 AB-C5- 2,0PUR-
M12FA-SH

5 2 각진 no 60 1

22260714 AB-C5- 5,0PUR-
M12FA-SH

5 5 각진 no 60 1

22260991 AB-C5-10,0PUR-
M12FA-SH

5 10 각진 no 60 1

22260594 AB-C5-20,0PUR-
M12FA-SH

5 20 각진 no 60 1

플러그
22262173 AB-C8-M12MS-3,0P

UR-SH
8 3 직선 no 30 1

22260733 AB-C8-M12MS-5,0P
UR-SH

8 5 직선 no 30 1

22262189 AB-C8-M12MS-10,0P
UR-SH

8 10 직선 no 30 1

소켓
22262130 AB-C8-3,0PUR-

M12FS-SH
8 3 직선 no 30 1

22262005 AB-C8-20,0PUR-
M12FS-SH

8 20 직선 no 30 1

22261000 AB-C8-15,0PUR-
M12FA-SH

8 15 각진 no 30 1

22262191 AB-C8-20,0PUR-
M12FA-SH

8 20 각진 no 30 1

22260902 AB-C4-M12MS-2,0P 4 2 직선-직선 no 250 -

©
2024 Lapp G

roup - all rights reserved.



품번 제품 명칭 핀 번호/수치 길이 (m) Design LED 정격 전압 (V) PU

 
제

품
 정

보

U
N

ITR
O

N
IC®

 SEN
SO

R
 SH

 M
12

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

최
근

 업
데

이
트

 (23.04.2024)
1 / 1

제
품

 관
리

 http://lappkorea.lappgroup.com
해

당
하

는
 data sheet 에

서
 최

근
 자

료
를

 찾
을

 수
 있

습
니

다
.

PN
 0456 / 02_03.16

UR-M12FS-SH
22260903 AB-C4-M12MS-5,0P

UR-M12FS-SH
4 5 직선-직선 no 250 -

22260821 AB-C5-M12MS-1,0P
UR-M12FS-SH

5 1 직선-직선 no 60 -

22262203 AB-C5-M12MS-2,0P
UR-M12FS-SH

5 2 직선-직선 no 60 -

22260822 AB-C5-M12MS-10,0P
UR-M12FS-SH

5 10 직선-직선 no 60 -

22262082 AB-C5-M12MA-3,0P
UR-M12FA-SH

5 3 Angled-angled no 60 -

22262085 AB-C5-M12MA-4,0P
UR-M12FA-SH

5 4 Angled-angled no 60 -

22261063 AB-C8-M12MS-2,0P
UR-M12FS-SH

8 2 직선-직선 no 30 -

22260282 AB-C8-M12MS-5,0P
UR-M12FS-SH

8 5 직선-직선 no 30 -

22260283 AB-C8-M12MS-10,0P
UR-M12FS-SH

8 10 직선-직선 no 30 -
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