
 제품 정보

EPIC® SENSOR M12 V4A

식.음료 / 야외용 필드 장착 식 커넥터 M12

식품 및 음료 산업에서 개별 케이블 길이의 센서 및 작동기 연결 용 스테인리스 스틸 널링이있는 현장 장착형 M12 커넥터

Lapp의 보완 자동화 요소

식음료

기계 및 플랜트 엔지니어링

내부식성

공간 요구 사항

방수

장점
스테인리스강 마디로 부식 방지
빠르고 쉬운 조립
개별적인 케이블 길이 생성
Space-saving due to compact dimensions.
Easy connection with proven screw clamp connection

응용 범위
자동화 시스템
컨베이어 및 운송 시스템
식품 생산 및 포장 기계
야외 어플리케이션용 버전 SKINTOP®

제품 특성
4 핀 커넥터
스크류 체결
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 제품 정보

EPIC® SENSOR M12 V4A

LABS frei

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 클래스 설명 : 센서 액추에이터 컨넥터

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 6.0 Class 설명: 센서 액추에이터 커넥터

재료: 접촉 : CuZn 접촉 표면 : Au (금), 마디 : 스테인리스 (V4A)

보호 평가: IP 67

주변 온도 (작업): 플러그/소켓
-40°C에서 +85°C

코딩: A-Standard

정격 전류 (A): 4 A

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 제품 명칭 핀 번호/수치 도체 단면적 (mm²) Cable diameter in mm 정격 전압 (V) PU

플러그, 직선
22262049 AB-C4-M12MS-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22262123 AB-C4-M12MS-PG7-VA-

SKINTOP
4 0.25 - 0.75 4.0 - 6.5 250 1

소켓, 직선
22262050 AB-C4-M12FS-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22262124 AB-C4-M12FS-PG7-VA-

SKINTOP
4 0.25 - 0.75 4.0 - 6.5 250 1

소켓, 경사
22262051 AB-C4-M12FA-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
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