
 제품 정보

EPIC® TB-H-BE 16

제어 케비넷 내 전선의 설치 편의성과 완벽성을 위한 것.
페널 장착 기본 하우징 조립

표준 인서트는 제어 캐비닛에 사용하기에 적합이며 16 개의 접점이 있으며 제작에 사용

정보
컨트롤 캐비닛을 위한 플러그 연결

장점
스위치 케비넷 사용을 위한 표준 H-BE 인서트
후드에 H-BE 수컷 인서트를 가진 플러그 가능한 것
측면 조임 = "좌측" 의미는 제어 케비넷의 좌측 벽에 있는 터미널 어텝터를 장착할 때, PE연결과 핀 "1"은 "top"사이드

응용 범위
제어 판넬 제조
플랜트 엔지니어링

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial
connectors

정격 전압 (V): IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

정격 펄스 전압: 6 kV

정격 전류 (A): IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

오염도: 3

핀: 구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치: 16 + PE
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EPIC® TB-H-BE 16

체결 방법: 나사 종단: 0.5 - 4.0 mm²

스트리핑 길이 (mm): 13

기계적작업 사이클: 200

온도 범위: -40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 Article description Contact type 측면조임 작동 접촉 수 피스 / PU
16-핀 터미널 어뎁터
70315100 TB-H-BE 16 BRE 피메일 우측 1 - 16 10
70314100 TB-H-BE 16 BLI 피메일 좌측 1 - 16 10
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