
 제품 정보

Marking rings Pliosnap

Pliosnap 마킹링은 운반기와 함께 제공되어 쉽게 조립할 수 있으며 쉐브론은 케이블을 손상시키지 않고 마커를 올바른 방향으로
향하게 함

정보
웹카탈로그의 액세서리 가능(보관 상자)

기계 및 플랜트 엔지니어링

화염 저지력

할로겐프리

조립 시간

공간 요구 사항

장점
빠르고 쉬운 조립
장착용 막대는 수평 위치에 있을 때 쉽게식별 할 수 있도록 받침대 장착
PLIOSNAP 마커는 단열재를 손상시킬 위험없이 도체를 단단히 고정
양 옆의 갈매기 모양으로 인해 마커를 정확한 방향으로 사용 가능

응용 범위
제한된 공간을 가진 단자대의 단일 코어 및 케이블 마킹
조립 이후 마킹

제품 특성
Cross-section in mm2:
Pliosnap 0: 광섬유 케이블
Pliosnap 1: 0.32
Pliosnap 2: 0.50
Pliosnap 3: 0.75
Pliosnap 6: 1-1.5
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 제품 정보

Marking rings Pliosnap

Pliosnap 9: 2.5
Pliosnap 12: 4-6
응용 분야 직경(mm):
Pliosnap 0: 0.8-1
Pliosnap 1: 1-1.4
Pliosnap 2: 1.4-1.8
Pliosnap 3: 1.9-2.6
Pliosnap 6: 2.6-3.5
Pliosnap 9: 3.2-4.5
Pliosnap 12: 4.5-6

인증
UL 94 HB에 따른 화재 특성

포함된 제품
1 PU = 300 markers on 10 (Pliosnap 0 - 6) or 12 (Pliosnap 9 + 12) carriers

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

주의: 절연 내력: 20 kV/mm
항복 응력: 45 MPa
신장율: 40 %
탄성률: 1800 MPa

전달된 색상: 백색
바 색상: Pliosnap 0: 검은색 Pliosnap 1: 갈색 Pliosnap 2: 회색
Pliosnap 3: 녹색 Pliosnap 6: 빨간색 Pliosnap 9: 파란색
Pliosnap 12: 노란색

재료: 폴리옥시메틸렌 (POM)

온도 범위: -40 °C에서 +90 °C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를
주문하면됩니다.
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품번 제품 명칭 PU당 마커 개수 PU
Pliosnap 0
61919400 Pliosnap 0/0 WH 300 1
61919401 Pliosnap 0/1 WH 300 1
61919402 Pliosnap 0/2 WH 300 1
61919403 Pliosnap 0/3 WH 300 1
61919404 Pliosnap 0/4 WH 300 1
61919405 Pliosnap 0/5 WH 300 1
61919406 Pliosnap 0/6 WH 300 1
61919407 Pliosnap 0/7 WH 300 1
61919408 Pliosnap 0/8 WH 300 1
61919409 Pliosnap 0/9 WH 300 1
61919410 Pliosnap 0/A WH 300 1
61919411 Pliosnap 0/B WH 300 1
61919412 Pliosnap 0/C WH 300 1
61919413 Pliosnap 0/D WH 300 1
61919414 Pliosnap 0/E WH 300 1
61919415 Pliosnap 0/F WH 300 1
61919416 Pliosnap 0/G WH 300 1
61919417 Pliosnap 0/H WH 300 1
61919418 Pliosnap 0/I WH 300 1
61919419 Pliosnap 0/J WH 300 1
61919420 Pliosnap 0/K WH 300 1
61919421 Pliosnap 0/L WH 300 1
61919422 Pliosnap 0/M WH 300 1
61919423 Pliosnap 0/N WH 300 1
61919424 Pliosnap 0/O WH 300 1
61919425 Pliosnap 0/P WH 300 1
61919426 Pliosnap 0/Q WH 300 1
61919427 Pliosnap 0/R WH 300 1
61919428 Pliosnap 0/S WH 300 1
61919429 Pliosnap 0/T WH 300 1
61919430 Pliosnap 0/U WH 300 1
61919431 Pliosnap 0/V WH 300 1
61919432 Pliosnap 0/W WH 300 1
61919433 Pliosnap 0/X WH 300 1
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61919434 Pliosnap 0/Y WH 300 1
61919435 Pliosnap 0/Z WH 300 1
61919436 Pliosnap 0/+ WH 300 1
61919437 Pliosnap 0/- WH 300 1
61919438 Pliosnap 0/. WH 300 1
61919439 Pliosnap 0/: WH 300 1
Pliosnap 1
61919440 Pliosnap 1/0 WH 300 1
61919441 Pliosnap 1/1 WH 300 1
61919442 Pliosnap 1/2 WH 300 1
61919443 Pliosnap 1/3 WH 300 1
61919444 Pliosnap 1/4 WH 300 1
61919445 Pliosnap 1/5 WH 300 1
61919446 Pliosnap 1/6 WH 300 1
61919447 Pliosnap 1/7 WH 300 1
61919448 Pliosnap 1/8 WH 300 1
61919449 Pliosnap 1/9 WH 300 1
61919450 Pliosnap 1/A WH 300 1
61919451 Pliosnap 1/B WH 300 1
61919452 Pliosnap 1/C WH 300 1
61919453 Pliosnap 1/D WH 300 1
61919454 Pliosnap 1/E WH 300 1
61919455 Pliosnap 1/F WH 300 1
61919456 Pliosnap 1/G WH 300 1
61919457 Pliosnap 1/H WH 300 1
61919458 Pliosnap 1/I WH 300 1
61919459 Pliosnap 1/J WH 300 1
61919460 Pliosnap 1/K WH 300 1
61919461 Pliosnap 1/L WH 300 1
61919462 Pliosnap 1/M WH 300 1
61919463 Pliosnap 1/N WH 300 1
61919464 Pliosnap 1/O WH 300 1
61919465 Pliosnap 1/P WH 300 1
61919466 Pliosnap 1/Q WH 300 1
61919467 Pliosnap 1/R WH 300 1
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61919468 Pliosnap 1/S WH 300 1
61919469 Pliosnap 1/T WH 300 1
61919470 Pliosnap 1/U WH 300 1
61919471 Pliosnap 1/V WH 300 1
61919472 Pliosnap 1/W WH 300 1
61919473 Pliosnap 1/X WH 300 1
61919474 Pliosnap 1/Y WH 300 1
61919475 Pliosnap 1/Z WH 300 1
61919476 Pliosnap 1/+ WH 300 1
61919477 Pliosnap 1/- WH 300 1
61919478 Pliosnap 1. WH 300 1
61919479 Pliosnap 1/ : 300 1
Pliosnap 2
61919480 Pliosnap 2/0 WH 300 1
61919481 Pliosnap 2/1 WH 300 1
61919482 Pliosnap 2/2 WH 300 1
61919483 Pliosnap 2/3 WH 300 1
61919484 Pliosnap 2/4 WH 300 1
61919485 Pliosnap 2/5 WH 300 1
61919486 Pliosnap 2/6 WH 300 1
61919487 Pliosnap 2/7 WH 300 1
61919488 Pliosnap 2/8 WH 300 1
61919489 Pliosnap 2/9 WH 300 1
61919490 Pliosnap 2/A WH 100 1
61919491 Pliosnap 2/B WH 300 1
61919492 Pliosnap 2/C WH 300 1
61919493 Pliosnap 2/D WH 300 1
61919494 Pliosnap 2/E WH 300 1
61919495 Pliosnap 2/F WH 300 1
61919496 Pliosnap 2/G WH 300 1
61919497 Pliosnap 2/H WH 300 1
61919498 Pliosnap 2/I WH 300 1
61919499 Pliosnap 2/J WH 300 1
61919500 Pliosnap 2/K WH 300 1
61919501 Pliosnap 2/L WH 300 1
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61919502 Pliosnap 2/M WH 300 1
61919503 Pliosnap 2/N WH 300 1
61919504 Pliosnap 2/O WH 300 1
61919505 Pliosnap 2/P WH 300 1
61919506 Pliosnap 2/Q WH 300 1
61919507 Pliosnap 2/R WH 300 1
61919508 Pliosnap 2/S WH 300 1
61919509 Pliosnap 2/T WH 300 1
61919510 Pliosnap 2/U WH 300 1
61919511 Pliosnap 2/V WH 300 1
61919512 Pliosnap 2/W WH 300 1
61919513 Pliosnap 2/X WH 300 1
61919514 Pliosnap 2/Y WH 300 1
61919515 Pliosnap 2/Z WH 300 1
61919516 Pliosnap 2/+ WH 300 1
61919517 Pliosnap 2/- WH 300 1
61919518 Pliosnap 2/. WH 300 1
61919519 Pliosnap 2/ : WH 300 1
Pliosnap 3
61919520 Pliosnap 3/0 WH 300 1
61919521 Pliosnap 3/1 WH 300 1
61919522 Pliosnap 3/2 WH 300 1
61919523 Pliosnap 3/3 WH 300 1
61919524 Pliosnap 3/4 WH 300 1
61919525 Pliosnap 3/5 WH 300 1
61919526 Pliosnap 3/6 WH 300 1
61919527 Pliosnap 3/7 WH 300 1
61919528 Pliosnap 3/8 WH 300 1
61919529 Pliosnap 3/9 WH 300 1
61919530 Pliosnap 3/A WH 300 1
61919531 Pliosnap 3/B WH 300 1
61919532 Pliosnap 3/C WH 300 1
61919533 Pliosnap 3/D WH 300 1
61919534 Pliosnap 3/E WH 300 1
61919535 Pliosnap 3/F WH 300 1
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61919536 Pliosnap 3/G WH 300 1
61919537 Pliosnap 3/H WH 300 1
61919538 Pliosnap 3/I WH 300 1
61919539 Pliosnap 3/J WH 300 1
61919540 Pliosnap 3/K WH 300 1
61919541 Pliosnap 3/L WH 300 1
61919542 Pliosnap 3/M WH 300 1
61919543 Pliosnap 3/N WH 300 1
61919544 Pliosnap 3/O WH 300 1
61919545 Pliosnap 3/P WH 300 1
61919546 Pliosnap 3/Q WH 300 1
61919547 Pliosnap 3/R WH 300 1
61919548 Pliosnap 3/S WH 300 1
61919549 Pliosnap 3/T WH 300 1
61919550 Pliosnap 3/U WH 300 1
61919551 Pliosnap 3/V WH 300 1
61919552 Pliosnap 3/W WH 300 1
61919553 Pliosnap 3/X WH 300 1
61919554 Pliosnap 3/Y WH 300 1
61919555 Pliosnap 3/Z WH 300 1
61919556 Pliosnap 3/+ WH 300 1
61919557 Pliosnap 3/- WH 300 1
61919558 Pliosnap 3/. WH 300 1
61919559 Pliosnap 3/ : WH 300 1
Pliosnap 6
61919560 Pliosnap 6/0 WH 300 1
61919561 Pliosnap 6/1 WH 300 1
61919562 Pliosnap 6/2 WH 300 1
61919563 Pliosnap 6/3 WH 300 1
61919564 Pliosnap 6/4 WH 300 1
61919565 Pliosnap 6/5 WH 300 1
61919566 Pliosnap 6/6 WH 300 1
61919567 Pliosnap 6/7 WH 300 1
61919568 Pliosnap 6/8 WH 300 1
61919569 Pliosnap 6/9 WH 300 1
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61919570 Pliosnap 6/A WH 300 1
61919571 Pliosnap 6/B WH 300 1
61919572 Pliosnap 6/C WH 300 1
61919573 Pliosnap 6/D WH 300 1
61919574 Pliosnap 6/E WH 300 1
61919575 Pliosnap 6/F WH 300 1
61919576 Pliosnap 6/G WH 300 1
61919577 Pliosnap 6/H WH 300 1
61919578 Pliosnap 6/I WH 300 1
61919579 Pliosnap 6/J WH 300 1
61919580 Pliosnap 6/K WH 300 1
61919581 Pliosnap 6/L WH 300 1
61919582 Pliosnap 6/M WH 300 1
61919583 Pliosnap 6/N WH 300 1
61919584 Pliosnap 6/O WH 300 1
61919585 Pliosnap 6/P WH 300 1
61919586 Pliosnap 6/Q WH 300 1
61919587 Pliosnap 6/R WH 300 1
61919588 Pliosnap 6/S WH 300 1
61919589 Pliosnap 6/T WH 300 1
61919590 Pliosnap 6 U/WH 300 1
61919591 Pliosnap 6/V WH 300 1
61919592 Pliosnap 6/W WH 300 1
61919593 Pliosnap 6/X WH 300 1
61919594 Pliosnap 6/Y WH 300 1
61919595 Pliosnap 6/Z WH 300 1
61919596 Pliosnap 6/+ WH 300 1
61919597 Pliosnap 6/- WH 300 1
61919598 Pliosnap 6/. WH 300 1
61919599 Pliosnap 6/ : WH 300 1
Pliosnap 9
61919600 Pliosnap 9/0 WH 300 1
61919601 Pliosnap 9/1 WH 300 1
61919602 Pliosnap 9/2 WH 300 1
61919603 Pliosnap 9/3 WH 300 1
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61919604 Pliosnap 9/4 WH 300 1
61919605 Pliosnap 9/5 WH 300 1
61919606 Pliosnap 9/6 WH 300 1
61919607 Pliosnap 9/7 WH 300 1
61919608 Pliosnap 9/8 WH 300 1
61919609 Pliosnap 9/9 WH 300 1
61919610 Pliosnap 9/A WH 300 1
61919611 Pliosnap 9/B WH 300 1
61919612 Pliosnap 9/C WH 300 1
61919613 Pliosnap 9/D WH 300 1
61919614 Pliosnap 9/E WH 300 1
61919615 Pliosnap 9/F WH 300 1
61919616 Pliosnap 9/G WH 300 1
61919617 Pliosnap 9/H WH 300 1
61919618 Pliosnap 9/I WH 300 1
61919619 Pliosnap 9/J WH 300 1
61919620 Pliosnap 9/K WH 300 1
61919621 Pliosnap 9/L WH 300 1
61919622 Pliosnap 9/M WH 300 1
61919623 Pliosnap 9/N WH 300 1
61919624 Pliosnap 9/O WH 300 1
61919625 Pliosnap 9/P WH 300 1
61919626 Pliosnap 9/Q WH 300 1
61919627 Pliosnap 9/R WH 300 1
61919628 Pliosnap 9/S WH 300 1
61919629 Pliosnap 9/T WH 300 1
61919630 Pliosnap 9/U WH 300 1
61919631 Pliosnap 9/V WH 300 1
61919632 Pliosnap 9/W WH 300 1
61919633 Pliosnap 9/X WH 300 1
61919634 Pliosnap 9/Y WH 300 1
61919635 Pliosnap 9/Z WH 300 1
61919636 Pliosnap 9/+ WH 300 1
61919637 Pliosnap 9/- WH 300 1
61919638 Pliosnap 9/. WH 300 1
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61919639 Pliosnap 9/ : WH 300 1
Pliosnap 12
61919640 Pliosnap 12/0 WH 300 1
61919641 Pliosnap 12/1 WH 300 1
61919642 Pliosnap 12/2 WH 300 1
61919643 Pliosnap 12/3 WH 300 1
61919644 Pliosnap 12/4 WH 300 1
61919645 Pliosnap 12/5 WH 300 1
61919646 Pliosnap 12/6 WH 300 1
61919647 Pliosnap 12/7 WH 300 1
61919648 Pliosnap 12/8 WH 300 1
61919649 Pliosnap 12/9 WH 300 1
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