
 제품 정보

ÖLFLEX® 440 CP

TPE 절연 및 PUR 외피 차폐, 내마모성 및 내유성 전천후 제어 케이블 - VDE 인증

ÖLFLEX® 440 CP - 실내 및 실외용 차폐된 PUR 제어 케이블 - 저온 유연성, 내마모성, 난연성 및 할로겐 프리, VDE 인증

정보
다목적 제어 케이블
할로겐프리와 화염 저지력
VDE로부터 시험 및 등록됨

옥외용에 적합

할로겐프리

내한성

기계적 저항성

내유성

간섭 신호

자외선 저항
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 제품 정보

ÖLFLEX® 440 CP

장점
강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 매체 접촉에 대한 저항성
열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
중피로 인한 추가 견고성
구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
기계 제작 및 기계 공구
일반적인 기계적 응력에 노출되는 기계 및 생산 라인 내의 유분 젖은 부분에 매우 적합
건설 기계
농업용 기계
실내 및 실외 사용

제품 특성
IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 시추액(MUD)에 대한 저항성
마모 및 절단 저항성
할로겐프리와 화염 저지력 (IEC 60332-1-2)
EMC-호환
저온에서 유연성유지

인증
VDE 등록 번호 6582
EN50565-2에 따라 최대 +40 °C의 신선한 물에서 10m 까지 사용 가능

제품 구성
미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
심선 절연: TPE 소재
여러 층으로 꼬인 심선
TPE 내피
주석 도금연동선 편조.
특별한 폴리우레탄 외피 (PUR)
외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드: Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

도체 연합: IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선

최소 곡률 반경: 간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외부 직경

공칭 전압: U0/U: 300/500 V

시험 전압: 3000 V

보호 도체: G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함

온도 범위: 비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C
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 제품 정보

ÖLFLEX® 440 CP

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

ÖLFLEX® 440 CP

0012901 3 G 0.5 8.3 44 100
0012902 4 G 0.5 8.8 52 120
0012903 5 G 0.5 9.7 61 139
0012904 7 G 0.5 11.2 75 175
0012906 12 G 0.5 13.7 131 276
0012907 18 G 0.5 15.7 168 376
0012908 25 G 0.5 18.5 212 485
0012911 2 X 0.75 8.4 45 104
0012912 3 G 0.75 8.7 52 119
0012913 4 G 0.75 9.5 67 126
0012914 5 G 0.75 10.2 75 165
0012915 7 G 0.75 11.9 96 210
0012917 12 G 0.75 14.5 160 331
0012919 25 G 0.75 20.3 283 596
0012925 2 X 1.0 8.7 49 117
0012926 3 G 1.0 9.3 60 132
0012927 4 G 1.0 9.9 78 163
0012928 5 G 1.0 10.8 88 187
0012929 7 G 1.0 12.8 115 255
0012931 12 G 1.0 15.4 201 419
0012932 18 G 1.0 17.7 267 546
0012933 25 G 1.0 21.5 351 738
0012934 34 G 1.0 23.8 498 972
0012940 2 X 1.5 9.5 68 122
0012941 3 G 1.5 9.9 83 140
0012942 4 G 1.5 10.8 102 170
0012943 5 G 1.5 11.6 119 200
0012944 7 G 1.5 14.2 186 290
0012945 12 G 1.5 16.8 264 423
0012946 18 G 1.5 20 379 616
0012947 25 G 1.5 23.5 534 804
0012949 41 G 1.5 28.9 803 1360
0012950 3 G 2.5 11.4 121 194
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0012951 4 G 2.5 12.6 145 307
0012952 5 G 2.5 14 205 413
0012953 7 G 2.5 16.4 259 533
0012954 12 G 2.5 20.1 407 795
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