
 제품 정보

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

높은 복원력을 지닌 견고하고 할로겐프리 PUR 나선형 케이블

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 나선형 케이블, 견고하고 높은 복원력, 할로겐 프리 및 내유성 전원 및 기계 제작용 제어 케이블

정보
높은 회복력
할로겐프리
전압 등급 1.5 mm²부터 450/750 V

옥외용에 적합

화학적 저항성 우수

할로겐프리

내한성

기계적 저항성

내유성

장점
늘여지지 않은 나선형 길이의 3.5배까지 확장된 길이, 높은 탄성력
외피의 신호 색상은 안전성과 육안 인식을 증가시킴
강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 매체 접촉에 대한 저항성
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 제품 정보

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위

응용 범위
혹독한 조건
기계 엔지니어링
건설 산업
의료 장비
습도가 있는 실내나 실외 용도

제품 특성
UV-저항성 (단, 색상은 약간의 시간이 지나면 변경 될 수 있음)
할로겐프리
절단과 마모에 대한 외피의 양호한 저항성
오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 높은 저항성
-30°C 까지 유연성 유지

제품 구성
주석 도금된-구리 전선의 연합
심선 절연: TPE 소재
특수 폴리우레탄 소재 외피
직선 말단의 길이: 첫번째 터미널 = 200 mm, 두 번째 터미널 = 600 mm
필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공
가능

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000247

ETIM 5.0 Class 설명: 나선형 케이블

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
ETIM 6.0 Class-Description: Spiralized cable

코어 인식 코드: 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합: VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
가는 집합선 가요도체

공칭 전압: 0.75 - 1 mm²: U0/U: 300/500 Vac

As from 1.5 mm²: U0/U = 450/750 Vac

시험 전압: 3000 V

보호 도체: G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함

온도 범위: 유연한 사용: -30°C에서 +50°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공
가능
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품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 (mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

U0/U: 300/500 V
73220107 2 X 0.75 1000 300 6.6 23
73220108 2 X 0.75 2000 600 6.6 23
73220109 2 X 0.75 3500 1000 6.6 23
73220110 2 X 0.75 5000 1500 6.6 23
73220111 3 G 0.75 1000 300 7 24
73220112 3 G 0.75 2000 600 7 24
73220113 3 G 0.75 3500 1000 7 24
73220114 3 G 0.75 5000 1500 7 24
71220115 4 G 0.75 1000 300 7.6 29
71220116 4 G 0.75 2000 600 7.6 29
71220117 4 G 0.75 3500 1000 7.6 29
71220118 4 G 0.75 5000 1500 7.6 29
71220119 5 G 0.75 1000 300 8.5 31
71220120 5 G 0.75 2000 600 8.5 31
71220121 5 G 0.75 3500 1000 8.5 31
71220122 5 G 0.75 5000 1500 8.5 31
73220123 2 X 1.0 1000 300 7 24
73220124 2 X 1.0 2000 600 7 24
73220125 2 X 1.0 3500 1000 7 24
73220126 2 X 1.0 5000 1500 7 24
73220127 3 G 1.0 1000 300 7.4 29
73220128 3 G 1.0 2000 600 7.4 29
73220129 3 G 1.0 3500 1000 7.4 29
73220130 3 G 1.0 5000 1500 7.4 29
71220131 4 G 1.0 1000 300 8.2 30
71220132 4 G 1.0 2000 600 8.2 30
71220133 4 G 1.0 3500 1000 8.2 30
71220134 4 G 1.0 5000 1500 8.2 30
71220135 5 G 1.0 1000 300 9 32
71220136 5 G 1.0 2000 600 9 32
71220137 5 G 1.0 3500 1000 9 32
71220138 5 G 1.0 5000 1500 9 32
73220139 7 G 1.0 1000 350 10.9 40
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73220140 7 G 1.0 2000 700 10.9 40
73220141 7 G 1.0 3500 1200 10.9 40
73220142 7 G 1.0 5000 1700 10.9 40
U0/U: 450/750 V
73220143 2 X 1.5 1000 300 8.4 31
73220144 2 X 1.5 2000 600 8.4 31
73220145 2 X 1.5 3500 1000 8.4 31
73220146 2 X 1.5 5000 1500 8.4 31
73220147 3 G 1.5 1000 300 8.9 32
73220148 3 G 1.5 2000 600 8.9 32
73220149 3 G 1.5 3500 1000 8.9 32
73220150 3 G 1.5 5000 1500 8.9 32
71220151 5 G 1.5 1000 350 10.9 40
71220152 5 G 1.5 2000 700 10.9 40
71220153 5 G 1.5 3500 1200 10.9 40
71220154 5 G 1.5 5000 1700 10.9 40
73220155 7 G 1.5 1000 350 13.5 52
73220156 7 G 1.5 2000 700 13.5 52
73220157 7 G 1.5 3500 1200 13.5 52
73220158 7 G 1.5 5000 1700 13.5 52
73220159 3 G 2.5 1000 350 10.6 40
73220160 3 G 2.5 2000 700 10.6 40
73220161 3 G 2.5 3500 1200 10.6 40
73220162 3 G 2.5 5000 1700 10.6 40
71220163 5 G 2.5 1000 350 13.4 51
71220164 5 G 2.5 2000 700 13.4 51
71220165 5 G 2.5 3500 1200 13.4 51
71220166 5 G 2.5 5000 1700 13.4 51
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