
 제품 정보

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

PVC 절연 및 PVC 외피 매우 유연하고 차폐된 단일 코어 케이블 - 북미 인증

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY - UL/cUL AWM 인증 파워 체인에서 다용도로 사용 쉴드 단일 코어 전원 케이블

정보
베이직 라인 성능 - 기본적인 주행 거리 및 가속 성능
미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
EMC 준수 구리 차폐

내유성

케이블 체인

간섭 신호

비틀림 저항성

자외선 저항

장점
다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 절감
다용도로 사용 가능
유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 범위 고려
구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 간섭으로부터 보호해 줌
수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 미국 및 캐나다 인증

응용 범위
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ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 내부 배선
주파수 변환기로 구동되는 서보 모터의 전원 회로용으로 특별히 설계된 제품
이 케이블은 공간 요구 사항 또는 최소 곡률 반경으로 인해 문제가되는 차폐된 멀티 코어 모터 케이블을 대체 가능
자동차 산업시험 시스템 , 자동차 그리고 고정 상태의 연료셀 시스템

제품 특성
불꽃 저지성:
UL/CSA: VW-1, FT1.
IEC/EN: 60332-1-2
DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 내유성
낮은 접착 표면
EMC-호환

인증
VDE 0250 / 0285 기준
UL-AWM-Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성
미세한 소선으로 집합된 순연동선
심선 절연: PVC
부직포 랩핑
주석 도금연동선 편조.
부직포 랩핑
PVC 외피, 검은색(RAL 9005와 유사)

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000057

ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

코어 인식 코드: 흑색, 요청시 다른 색상 가능

도체 연합: VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
가는 집합선 가요도체

최소 곡률 반경: Flexing: up from 10 x outer diameter
고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압: IEC: U0/U 600/1000 V
UL & CSA: 600 V

시험 전압: 4000 V

온도 범위: 굽힘: 0°C~+70°C(UL: +90°C)
Fixed installation: -40°C to +80°C
(UL: +90°C)

반복구부림성능 및 성능 파라미터: 카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고

비고
달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
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ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

1062940 6 8.1 76 126
1062941 10 9.7 122 190
1062942 16 10.6 180 250
1062943 25 12 268 351
1062944 35 14.8 392 519
1062945 50 16.8 544 686
1062946 70 18.5 766 885
1062947 95 20.9 1020 1135
1062948 120 24.1 1272 1443
1062949 150 26.1 1593 1788
1062950 185 28.4 1941 2177
1062951 240 31.9 2518 2671
1062952 300 33.5 3116 3299
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