
 제품 정보

ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )

높은 동적 굽힘 및 비틀림 동작을 위한 차폐 및 내마모성 및 내유성 PUR 로봇 케이블, UL/cUL AWM 인증

ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) - UL/cUL AWM 인증 열악한 환경 조건에서 굴곡 및 비틀림 하중을 위한 차폐된 전원 및 제어 케이블

정보
동시 굽힘 및 비틀림
비틀림 각도 최대 +/- 180 °/m
미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

Lapp의 보완 자동화 요소

옥외용에 적합

내한성

기계적 저항성

내유성

케이블 체인

간섭 신호

비틀림 저항성
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 제품 정보

ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )

자외선 저항

장점
기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 매체 접촉에 대한 저항성
열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 미국 및 캐나다 인증

응용 범위
기계 제작 및 기계 공구
자동화된 이동 제어 장치
자동화 산업
파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
로봇의 드레스 팟 내부 및 갠트리 로봇용

제품 특성
마모 및 절단 저항성
화염 저지력
높은 오일-저항성
저온에서 유연성유지
낮은 접착 표면

인증
UL AWM Style 20940
cUL AWM I/II A/B
UL File No. E213974
1천만 회의 비틀림 운동을 위해 설계
파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3
For travel distances up to 10 m

제품 구성
초미세 연선, 0.14 mm² - 0.5 mm² 주석 도금 구리 전선

심선 절연: TPE 소재
레이어 또는 묶음 상에서 뒤틀린 코어 (또는 코어 쌍)
개별적으로 차폐된 페어로된 버전의 주석 도금 구리선으로 랩핑
PTFE 테이프 랩핑
주석 도금 구리 전선, 쉴드 편조와 함께 버전 12 G 1,5 및 18 G 1,5의 나선형 차폐
폴리우레탄 소재 피복, 무연탄색

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드: 최대 0.34 mm²: DIN 47100 코어

0.5 mm²: 검정색 숫자가 있는 흰색 코어, 쉴드 페어 (2 x 1.0)의
코어는 no. 5+6로 표시
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 제품 정보

ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )

도체 연합: 초 미세한 가닥의 전선

비틀림: 비틀림 하중 최대치 ± 180 °/m

최소 곡률 반경: 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압: IEC: up to 0.34 mm² 250 Vss.

0.5 - 2.5 mm² U0/U 300/500 V

UL/CSA: up to 1.5 mm² 600 V,

from 2.5 mm² 1000 V

시험 전압: 최대 0.34 mm²: 1500 V

0.5 mm² 이상: 2000 V

보호 도체: G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함

온도 범위: 유연한 사용: -40°C에서 +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

비고
달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

0029653 3 x 2 x 0,25 8.0 38 100
0029654 25 x 0,25 13.8 115 280
0029655 2 x 0,34 5.2 18 54
0029656 3 x 0,34 5.4 20 56
0029657 4 x 0,34 6.6 28 72
0029658 5 x 2 x 0,34 10.2 69 158
번호 매겨진 코어
0029689 12 G 1,5 15.4 230 380
0029690 18 G 1,5 18.5 340 550
0029664 4 G 1,5 8.8 75.1 120
0029665 4 G 2,5 10.3 116 200
0029691 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 11.0 116 213
0029692 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 12.0 150 270
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