
 제품 정보

SILVYN® KSE

SILVYN® KSE - SILVYN® RILL용 통합 EMC 차폐 기능이 있는 PG 나사 전선관 연결

폭 넓은 클램핑 범위

조립 시간

최적 변형 방지

간섭 신호

자외선 저항

장점
빠른 조립
추가적인 케이블 압력 완화
추가 케이블 씰링
최적 차폐 접속 (EMC)

응용 범위
보호 전선관과 조합
SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

차폐된 케이블 및 전선이 추가적인 보호를 필요로 할 때 사용

제품 구성
PG 연결 나사
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 제품 정보

SILVYN® KSE

EMC 케이블 글랜드
내부 마감 처리된 본체
스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

전달된 색상: 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료: 폴리아미드
니켈 도금 구리

보호 평가: IP 68

온도 범위: -40°C ~ +115°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 PG 크기 Clamping range in
mm

SW 1/2 mm 전체 길이 mm 쓰레드(thread)
길이 (mm)

외부지름을 고려한
전선관을 위한 것

SILVYN® RILL에
적합

피스 / PU

SILVYN® KSE

55001200 9 4 - 8 17 / 22 57 12 13 13 20
55001230 16 10 - 14 24 / 31 70 12 21.2 21 10
55001240 21 14 - 17.5 30 / 39 75 12 28.5 28 10
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