
 제품 정보

V 1311-A 프레스 플라이어, 유압

V 1311: 케이블 러그 및 맞대기 커넥터용 유압 프레스 플라이어, 10-400 mm2, 압착 프로파일: 육각, 가압력: 13 t

장점
자동, 빠른 압착 다이스 및 맨드릴
최대 힘에서 약 245N의 낮은 손 힘 필요
인체 공학적 핸들
압착 헤드는 180 도 회전
적은 도구 파트, 쉬운 교체

응용 범위
10 - 400 mm²의 압착 구리 커넥션을 위한 시스템 1311

포함 사항
완전한 유닛, 외장형 펌프 필요없음
목제 상자와 함께 제공
프레스 다이 및 다이 홀더는 별도로 주문해야 함

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드
슬리브, 쉴드 연결

분류 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드
슬리브, 쉴드 연결

요청시: 요청 시 배터리 구동 공구 제공

주의: 압착 프로파일: 육각 및 맨드렐
압착 포스( 누르는 힘): 130 kN (13 t)

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
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품번 제품 명칭 mm² 내부 다이 홀더 외부 다이 홀더 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

61795925 V 1311-A 10 - 400 V 1316 V 1318 4.9 590 1
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